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Dok: INN-41-20-T14-01-M05-1MR.fh8
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Typenschlissel : Bausatzmotor REXI'Oth
1MR140
Rotor fur Bausatz-Spindelmotor 1MB INN 41.20-14-01
2000-12-05
Kurztext- 1 2 3 4
Spalte 112(3|/4/5/6(7|8]/9/0|1|2|3|4|5|6|/7|/8|9|0|1/2|3]4(5|/6|7|8|9|0|1]|2|3|4|/5|/6|7|/8|9]|0
Beispiel: |[1|M|R|1{4|0|B|-|A|0|4|5

1. Produktgruppe
1.1 IMR ......... = 1MR
2 MotorbaugréBe
21 140........ ... =140
3. Motorbauldnge
3.1 Baulangen ............. =B,D, H
4., Rotorausfiihrung
4.1 mit Stufenpressverband ........... =A
5. Rotorinnendurchmesser
51 45mm ... ... . =045

Bildbeispiel: 1MB

Rotor TMR
I L. Stator 1MS
Kuhlmantel

Rexroth Indramat GmbH geandert:  NM, WeiBbeck R@XfOth
Bgm.-Dr.-Nebel-StraBe 2 ¢ D-97816 Lohr a. Main gepruft: NM, Ehm ('jv_u
Telefon (0 93 52) 40-0 e Telefax (0 93 52) 40-48 85 erstelltin:  FreeHand 8.0 .Indramat
Daten- oder MaBangaben dienen nur der unverbindlichen Information tber grundsatzliche Produktmerkmale ! Seite 1/ 1
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Factory standard

Type code : Kit motor

1MR140

Rotor for 1MB frameless spindle motor

INN 41.20-14-01

fgm
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2000-12-05
Abbrev. 1 2 3 4
Column 112|3/4|5|6/7/8|9|0]1/2|3|4|5|/6|7/8|/9|0|1|2|3|4|5/6|7|8]|9|/0|1|2|3 718]9]0
Example: [1T|M/R|1|/4|0/B|-|A|0|4|5
1. Product group
1.1 IMR ... .. = 1MR
2. Motor size
2.1 140, ... L. =140
3. Motor length
3.1 lengths ............... =B,D, H
4.  Rotor design
4.1 with step interference fit .......... =A
5. Inside diameter of rotor
51 45mm .. =045

lllustration example: 1MB

L. Stator 1MS

Rotor TMR

Cooling jacket
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Data and dimensions serve to inform about product characteristics and are not binding !
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