
CytroPac

RS 51055, edición: 2022-07, Bosch Rexroth AG 

Características
	▶ Convertidor de frecuencia integrado 

(accionamiento de velocidad de rotación variable)
	▶ Potencia de 1,5 … 4,0 kW con tamaño constructivo 

e interfaces idénticos
	▶ Central hidráulica adecuada para el servicio S1 

(servicio continuo)
	▶ Señales de advertencia tempranas en caso de fallas 

relacionadas con el nivel de aceite, la temperatura, 
el filtro de retorno y el convertidor de frecuencia

	▶ Puesta en marcha sencilla gracias al asistente de 
puesta en marcha (plug & play)

	▶ Enfriamiento integrado para el motor y el convertidor 
de frecuencia, opcionalmente también para 
enfriamiento de aceite activo

	▶ Diseño con nivel de ruido reducido
	▶ Instalación de drenaje de aceite y filtro de retorno 

integrados
	▶ Volumen reducido de aceite gracias al tanque 

optimizado para la desgasificación
	▶ CytroPac UL (con certificación cULus, opcional)
	▶ Función de reposo con el objetivo de reducir el 

consumo de potencia, por ejemplo, durante la 
operación de carga del acumulador

	▶ Serie 1X
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Dato para el pedido

01 Central hidráulica CYTROPAC

02 Series 10 … 19 (10 … 19: instalación y medidas de conexión sin modificaciones) 1X

Tamaño del tanque
03 20 litros 20

Accionamiento
04 Motor asíncrono con convertidor de frecuencia DR

Motor asíncrono con convertidor de frecuencia y STO ST

Clase de potencia
05 1,5 kW 1

2,2 kW 2
3,0 kW 3
4,0 kW 4

Bomba
06 Tamaño 4 AS04

Tamaño 5 AS05
Tamaño 8 AS08
Tamaño 11 AS11

07 Presión de servicio máxima (véase la curva característica en la página 9) 2

Sensores
08 Basic B

Premium RJ45 P
Premium M12x1 E

Tipo de enfriamiento/potencia de enfriamiento máxima del fluido1)

09 Sin paquetes de enfriamiento adicionales WA
500 … 1000 vatios (1 paquete de enfriamiento) 2) WB
1000 … 1500 vatios (2 paquetes de enfriamiento) 2) WC
1500 … 2000 vatios (3 paquetes de enfriamiento) 2) WD

Llenado
10 Filtro de retorno 1

Color
11 RAL 7035 7035

Más detalles
12 Sin ‒

Conexión de tanque adicional A1
Con certificación UL UL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CYTROPAC – 1X / 20 / / 2 / / / 1 / 7035 /

1)	 La conexión a una alimentación de agua de enfriamiento para 
enfriar el motor y el convertidor de frecuencia debe asegurarse 
siempre antes de la operación, también en la versión WA.

 Aviso:
La presión de servicio requerida puede preajustarse en la fábrica. 
Indicarlo en el pedido. Si no hubiera especificación alguna, 
la presión de servicio estará ajustada de fábrica en 20 bar.

2)	 En función de la temperatura de entrada de agua, el nivel de 
aceite, la presión y el caudal
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Tabla de selección

Potencia de CytroPac 1,5 kW

Potencia 
en kW

Cilindrada  
en cm3/vuelta Diseño de sensores Tipo de 

enfriamiento
Número de 

material
Número de material 

STO

1,5

4

Basic

WA R901500001 R901501001
WB R901500002 R901501002
WC R901500003 R901501003
WD R901500004 R901501004

Premium RJ45

WA R901500009 R901501009
WB R901500010 R901501010
WC R901500011 R901501011
WD R901500012 R901501012

5,5

Basic

WA R901500013 R901501013
WB R901500014 R901501014
WC R901500015 R901501015
WD R901500016 R901501016

Premium RJ45

WA R901500021 R901501021
WB R901500022 R901501022
WC R901500023 R901501023
WD R901500024 R901501024

8

Basic

WA R901500025 R901501025
WB R901500026 R901501026
WC R901500027 R901501027
WD R901500028 R901501028

Premium RJ45

WA R901500033 R901501033
WB R901500034 R901501034
WC R901500035 R901501035
WD R901500036 R901501036

11

Basic

WA R901500037 R901501037
WB R901500038 R901501038
WC R901500039 R901501039
WD R901500040 R901501040

Premium RJ45

WA R901500045 R901501045
WB R901500046 R901501046
WC R901500047 R901501047
WD R901500048 R901501048
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Potencia 
en kW

Cilindrada  
en cm3/vuelta Diseño de sensores Tipo de 

enfriamiento
Número de 

material
Número de material 

STO

2,2

4

Basic

WA R901500061 R901501061
WB R901500062 R901501062
WC R901500063 R901501063
WD R901500064 R901501064

Premium RJ45

WA R901500069 R901501069
WB R901500070 R901501070
WC R901500071 R901501071
WD R901500072 R901501072

5,5

Basic

WA R901500073 R901501073
WB R901500074 R901501074
WC R901500075 R901501075
WD R901500076 R901501076

Premium RJ45

WA R901500081 R901501081
WB R901500082 R901501082
WC R901500083 R901501083
WD R901500084 R901501084

8

Basic

WA R901500085 R901501085
WB R901500086 R901501086
WC R901500087 R901501087
WD R901500088 R901501088

Premium RJ45

WA R901500093 R901501093
WB R901500094 R901501094
WC R901500095 R901501095
WD R901500096 R901501096

11

Basic

WA R901500097 R901501097
WB R901500098 R901501098
WC R901500099 R901501099
WD R901500100 R901501100

Premium RJ45

WA R901500105 R901501105
WB R901500106 R901501106
WC R901500107 R901501107
WD R901500108 R901501108

Potencia de CytroPac 2,2 kW

Tabla de selección
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Tabla de selección

Potencia 
en kW

Cilindrada  
en cm3/vuelta Diseño de sensor Tipo de 

enfriamiento
Número de  

material
Número de material 

STO

3,0

4

Basic

WA R901500121 R901501121
WB R901500122 R901501122
WC R901500123 R901501123
WD R901500124 R901501124

Premium RJ45

WA R901500129 R901501129
WB R901500130 R901501130
WC R901500131 R901501131
WD R901500132 R901501132

5,5

Basic

WA R901500133 R901501133
WB R901500134 R901501134
WC R901500135 R901501135
WD R901500136 R901501136

Premium RJ45

WA R901500141 R901501141
WB R901500142 R901501142
WC R901500143 R901501143
WD R901500144 R901501144

8

Basic

WA R901500145 R901501145
WB R901500146 R901501146
WC R901500147 R901501147
WD R901500148 R901501148

Premium RJ45

WA R901500153 R901501153
WB R901500154 R901501154
WC R901500155 R901501155
WD R901500156 R901501156

11

Basic

WA R901500157 R901501157
WB R901500158 R901501158
WC R901500159 R901501159
WD R901500160 R901501160

Premium RJ45

WA R901500165 R901501165
WB R901500166 R901501166
WC R901500167 R901501167
WD R901500168 R901501168

Potencia de CytroPac 3,0 kW
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Potencia 
en kW

Cilindrada  
en cm3/vuelta Diseño de sensores Tipo de 

enfriamiento
Número de 

material
Número de material 

STO

4,0

4

Basic

WA R901500181 R901501181
WB R901500182 R901501182
WC R901500183 R901501183
WD R901500184 R901501184

Premium RJ45

WA R901500189 R901501189
WB R901500190 R901501190
WC R901500191 R901501191
WD R901500192 R901501192

5,5

Basic

WA R901500193 R901501193
WB R901500194 R901501194
WC R901500195 R901501195
WD R901500196 R901501196

Premium RJ45

WA R901500201 R901501201
WB R901500202 R901501202
WC R901500203 R901501203
WD R901500204 R901501204

8

Basic

WA R901500205 R901501205
WB R901500206 R901501206
WC R901500207 R901501207
WD R901500208 R901501208

Premium RJ45

WA R901500213 R901501213
WB R901500214 R901501214
WC R901500215 R901501215
WD R901500216 R901501216

11

Basic

WA R901500217 R901501217
WB R901500218 R901501218
WC R901500219 R901501219
WD R901500220 R901501220

Premium RJ45

WA R901500225 R901501225
WB R901500226 R901501226
WC R901500227 R901501227
WD R901500228 R901501228

Potencia de CytroPac 4,0 kW
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Datos técnicos  
(Para casos de aplicación no incluidas en estos valores, póngase en contacto con nosotros)

Hidráulica
Presión de servicio máxima bar Véanse las curvas características de la página 9
Caudal máximo l/min Véanse las curvas características de la página 9
Volumen oscilante l 10
Volumen del tanque l 20
Retorno máximo a través del filtro de retorno l/min 35
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C +10 … +65
Fluidos hidráulicos admisibles Véase la tabla a continuación
Grado máximo admisible de impurezas del fluido hidráulico; 
clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

Filtro de retorno 35.0035CP H10XL-R00-0-M
	▶ Finura de filtración µm 10
	▶ Arranque en frío °C < 10 →Caudal máximo 10 l/min
	▶ Advertencia temprana % 75
	▶ Desconexión % 100

Supervisión del nivel de 
llenado (volumen remanente)

	▶ Advertencia temprana l 10
	▶ Desconexión l 7

Supervisión de temperatura 	▶ Advertencia temprana °C 60
	▶ Desconexión °C 65

Bomba
	▶ Caudal mínimo l/min 0,5 … 2; en función del motor y el tamaño de la bomba 

(véase la curva característica en la página 11)
	▶ Rango de viscosidad del 
fluido hidráulico

mm2/s 12 … 800 (rango admisible, para el arranque un máximo de 2000)
20 … 100 (rango recomendado)

General
Posición de montaje Vertical
Conexiones de tuberías 	▶ Conexión de presión G1/2

	▶ Retorno G1/2 (por medio del filtro)
G1 (2 uds., de forma directa)

Lugar de instalación Edificio industrial con condiciones leves de corrosión  
Humedad del aire < 80 %

Rango de temperatura ambiente (durante la operación) °C +10 … +40
Material 	▶ Tanque para aceite Poliamida

	▶ Cubierta
	▶ Cubierta, versión UL

Poliamida
Acero

	▶ Placa central GG, capa fina de cinc cromada (exenta de cromo VI)
Peso (en función del nivel de configuración) sin aceite kg 60 … 65

1)	 En los sistemas hidráulicos se deben respetar las clases de 
pureza especificadas para los componentes. La filtración 
efectiva previene fallas y, en ocasiones, incrementa la vida útil 
de los componentes. 
Encontrará los filtros disponibles en www.boschrexroth.com/filter.

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de juntas 
adecuados

Normas Hoja de 
datos

Aceites minerales
HLP ISO VG 32
HLP ISO VG 46
HLP ISO VG 68

NBR, FKM DIN 51524 90220

 Notas importantes sobre los fluidos hidráulicos:
	▶ Para más información y datos relativos al uso de otros fluidos 
hidráulicos, observe las hojas de datos anteriores o póngase en 
contacto con nosotros.
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Datos técnicos  
(Para casos de aplicación no incluidas en estos valores, póngase en contacto con nosotros)

Electricidad
	▶ Clase de potencia kW 1,5; 2,2; 3,0; 4,0
	▶ Tensión (según IEC 60038) V 380 ... 480 CA (-15 %/+10 %)
	▶ Frecuencia Hz 50/60

Clase de protección según DIN EN 60529 IP54
Fusible previo máximo 
del interruptor de 
protección del motor 
(proporcionado por 
el cliente)

	▶ Potencia 1,5 kW máx. A 10
	▶ Potencia 2,2 kW máx. A 16
	▶ Potencia 3,0 kW máx. A 20
	▶ Potencia 4,0 kW máx. A 20

Agua de enfriamiento
Requisito de la 
alimentación de agua 
de enfriamiento

	▶ Caudal1) l/min > 8
	▶ Temperatura de entrada °C 15 … 30
	▶ Conexiones G1/2 (2 uds., cilíndricas)
	▶ Parte máxima de glicol % 50
	▶ Presión máxima de agua de enfriamiento bar 10

 Aviso:
La alimentación de agua de enfriamiento para enfriar el motor 
y el convertidor de frecuencia siempre debe estar activada 
antes de la operación. Se debe asegurar que la temperatura de 
la alimentación de agua de enfriamiento no caiga por debajo 
del punto de rocío del aire ambiente de la central.
Es posible utilizar un refrigerante diferente tras consultarlo.

1)	 En caso de una desviación de caudal, póngase en contacto con 
el departamento de gestión de productos.
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Curvas características  
(medidas con HLP32, ϑaceite = 40 ±5 °C; tensión 380 V - 480 V)

Diagrama de rendimiento para el proyecto de la clase de potencia

Servicio continuo (S1) 1,5 kW

Caudal en l/min →

Pr
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Caudal en l/min →

Servicio continuo (S1)

1 1,5 kW
2 2,2 kW
3 3,0 kW
4 4,0 kW

1 4 cm³
2 5,5 cm³
3 8 cm³
4 11 cm³

Diagrama de rendimiento para la selección de la bomba
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Curvas características  
(medidas con HLP32, ϑaceite = 40 ±5 °C; tensión 380 V - 480 V)

Servicio continuo (S1) 2,2 kW

Servicio continuo (S1) 3,0 kW

Diagrama de rendimiento para la selección de la bomba

Caudal en l/min →
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Curvas características  
(medidas con HLP32, ϑaceite = 40 ±5 °C; tensión 380 V - 480 V)

Diagrama de rendimiento para la selección de la bomba

Servicio continuo (S1) 4,0 kW

Caudal en l/min →

Número mínimo de rotaciones de la unidad de accionamiento
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Dimensiones: 
(dimensiones en mm)

* Según DIN EN ISO 1179-2

 Aviso:
La central debe instalarse sobre una superficie plana, 
preferiblemente sobre una esterilla de amortiguación. 
Para sujetar la central está disponible un juego de sujeción 
(véase "Accesorios").
Las conexiones de agua de enfriamiento K: G1/2 deben 
diseñarse con racores cilíndricos.



    

  
  

  

   

12X1
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Esquema de conexiones hidráulicas

1 Tanque para aceite
1.1 Placa central (intercambiador de calor integrado)

* Existe la posibilidad de intercambiar la alimentación/el 
retorno

2 Bomba
3 Motor
4 Filtro de retorno

4.1 Sensor de suciedad del filtro 75 %
4.2 Sensor de suciedad del filtro 100 %
5 Sensor de nivel de llenado y temperatura
6 Filtro de ventilación
7 Convertidor de frecuencia
8 Comprobación del nivel óptimo de aceite y drenaje de aceite
9 Sensor de presión
10 Válvula antirretorno
11 Acoplamiento de llenado (opcional)

15X1

22X1

14X1

4.1

6

12X1

21X2

21X1

5

Conexiones eléctricas
Configuración de sensores: "Basic"
12X1: alimentación/alimentación de tensión
15X1: interfaz de 24 V (M12x1, 8 polos)
14X1: interfaz de servicio mini USB
22X1: interfaz STO (opcional)

Configuración de sensores: además, "Premium":
21X1: interfaz Multi-Ethernet, entrada de red
21X2: interfaz Multi-Ethernet, salida de red
22X1: interfaz STO (opcional)

4.2
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Funcionalidad STO (desconexión de torque segura)
La función STO se utiliza si se requiere una separación de 
la red de corriente para prevenir un arranque imprevisto. 
Mediante esta función se podrá interrumpir de forma 
segura la alimentación de energía del motor. 
En este caso, el accionamiento no puede generar ningún 
torque/fuerza y, por tanto, ningún movimiento peligroso.

Función de reposo

Mediante una señal de mando, la unidad de accionamiento 
ya está acelerada antes de que se conecten los actuadores 
hidráulicos. Esto reduce el colapso de presión y es posible 
llevarlo a cabo sin un acumulador hidráulico.

Mediante la supervisión de la presión integrada, 
la central hidráulica se desconecta automáticamente 
si la presión nominal se ha alcanzado a un caudal actual 
por debajo del valor umbral ajustado, o si se conecta 
respectivamente si la presión está cayendo.
Esto incrementa el rendimiento energético y se podrá 
lograr, por ejemplo, un circuito de carga del acumulador 
sin señales de mando adicionales (véase R911378635 
"Guía rápida de Sytronix").

Opción A1 
Con la opción A1, el sistema CytroPac está disponible 
con otra conexión de tanque. La conexión está diseñada 
en el tamaño G1" y está ubicada junto a la conexión de 
presión. 

4

2

1

3

=25 Nm

50347
61

0

Opción A1
Kit de montaje 
opcional

 Aviso:
Para más información véanse las instrucciones de servicio de 
EFC R911369847.

Opción A1

Mando previo al arranque  
(caída de presión/compensación de sobrepresión)

Pos. Designación de componente Número de material
1 CYTROPAC-1X
2 SQUARE NUT	 53X53X8/G1 R901483146
3 CENTERING RING	 32X28.6X3 (G1) *PVC R901483194
4 PLUG SCREW DCCS10001-G1A-ST+EP-& R913011613



CytroPac | Central hidráulica � 15/28

RS 51055, edición: 2022-07, Bosch Rexroth AG 

Basic Premium

Sensores

Sensor de nivel de llenado de advertencia temprana (10 litros) ✓ ✓
Sensor de nivel de llenado de desconexión (7 litros) ✓ ✓
Sensor de temperatura de aceite de advertencia temprana (60 °C) ✓ ✓
Sensor de temperatura de aceite de desconexión (65 °C) ✓ ✓
Sensor de suciedad del filtro de advertencia temprana (75 %) ✓ ✓
Sensor de suciedad del filtro de desconexión (100 %) ✓ ✓
Desconexión por exceso de temperatura de la unidad de accionamiento ✓ ✓

Análisis
Cableado eléctrico y evaluación de los sensores necesarios en el mando de la máquina ✓ –
Cableado eléctrico y evaluación de los sensores integrados en la central – ✓
Lectura de todos los parámetros de la central para la supervisión del estado – ✓

Interfaces

Entrada (24 V) para habilitar la central ✓ ✓
Entrada (24 V) para restablecer la central ✓ ✓
Interfaz de servicio USB ✓ ✓
Salida - Central lista para el servicio (24 V); falla 0 V ✓ ✓
Salida - Central de advertencia temprana (24 V) – ✓
Interfaz Multi-Ethernet – ✓

Funciones

Función de reposo para circuito de carga del acumulador ✓ ✓
Hasta cuatro configuraciones de parámetros (por ejemplo: niveles de presión) ✓ ✓
Mando previo al arranque ✓ ✓
Visualización de falla por medio de la regleta de LED – ✓
Acceso y ajuste de todos los parámetros de la central  
(por ejemplo: niveles de presión, caudales)

– ✓

Selección de sensor e interfaz



16/28 Central hidráulica | CytroPac

Bosch Rexroth AG, RS 51055, edición: 2022-07

Versión CytroPac UL (con certificación cULus)

El sistema CytroPac está opcionalmente disponible con 
certificación cULus y además está homologado para el 
mercado americano y canadiense.

La principal diferencia con respecto al estándar es el 
nuevo diseño de la cubierta de acero y el enchufe de 
potencia homologado por UL con 5 m de línea incluido 
en el volumen de suministro.

El sistema CytroPac está disponible en la base de datos 
de UL y se puede encontrar bajo el número de registro 
E492120:  
https://iq.ulprospector.com/info/

Número de 
material Denominación

R901522117  CYTROPAC-1X/20/ST2AS04/2/P/WB/1/7035/UL
R901522121  CYTROPAC-1X/20/ST2AS04/2/P/WD/1/7035/UL
R901522118  CYTROPAC-1X/20/ST2AS05/2/P/WB/1/7035/UL
R901522122  CYTROPAC-1X/20/ST2AS05/2/P/WD/1/7035/UL
R901522119  CYTROPAC-1X/20/ST2AS08/2/P/WB/1/7035/UL
R901522124  CYTROPAC-1X/20/ST2AS08/2/P/WD/1/7035/UL
R901522120  CYTROPAC-1X/20/ST2AS11/2/P/WB/1/7035/UL
R901522125  CYTROPAC-1X/20/ST2AS11/2/P/WD/1/7035/UL
R901522126  CYTROPAC-1X/20/ST4AS04/2/P/WB/1/7035/UL
R901522130  CYTROPAC-1X/20/ST4AS04/2/P/WD/1/7035/UL
R901522127  CYTROPAC-1X/20/ST4AS05/2/P/WB/1/7035/UL
R901522131  CYTROPAC-1X/20/ST4AS05/2/P/WD/1/7035/UL
R901522128  CYTROPAC-1X/20/ST4AS08/2/P/WB/1/7035/UL
R901522132  CYTROPAC-1X/20/ST4AS08/2/P/WD/1/7035/UL
R901522129  CYTROPAC-1X/20/ST4AS11/2/P/WB/1/7035/UL
R901522133  CYTROPAC-1X/20/ST4AS11/2/P/WD/1/7035/UL

1)	 Las configuraciones individuales se pueden crear bajo demanda 
a partir de una cantidad mínima de pedido de 5 unidades.

Tipos preferentes 1)



CytroPac | Central hidráulica � 17/28

RS 51055, edición: 2022-07, Bosch Rexroth AG 

+EXT

L1 L2 L3 PE

-POWER

2 PE3-12X1 1

Conexiones eléctricas

12X1: alimentación/alimentación de tensión 

El cliente debe proporcionar la alimentación de tensión, 
incluido el fusible previo y el contactor de red.

12X1: enchufe  

1 2

PE 3
Pin Función
1 L1
2 L2
3 L3

Tensión 3P 380 V … 480 VCA (-15 %/+10 %)
Frecuencia 50/60 Hz
Asignación L1/L2/L3/PE
Campo giratorio Campo giratorio hacia la derecha

Fusible previo 
proporcionado 
por el cliente

Potencia 1,5 kW → máximo 10 A
Potencia 2,2 kW → máximo 16 A
Potencia 3,0 kW → máximo 20 A
Potencia 4,0 kW → máximo 20 A

14X1: USB para convertidor de frecuencia

-INTERFACE

2 4 5 73 8-15X1 1 6

+EXT

15X1: interfaz de 24 V (Basic)
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Si no está listo para el servicio → se ha producido una falla
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15X1: interfaz de 24 V (Premium)

15X1: interfaz de 24 V (Basic y Premium)
Pin Función Basic Premium
1 Alimentación de tensión de 24 VCC ✓ ✓
2 Listo para el servicio ✓ *
3 Autorización ✓ *
4 Tierra ✓ ✓
5 Reconocimiento de fallas ✓ *
6 Advertencia ‒ *
7 Selección del valor nominal de presión, bit 0 ✓ *
8 Selección del valor nominal de presión, bit 1 ✓ *

(Enchufe)
M12x1; 8 polos, 
codificación A

* Estas funciones se pueden conseguir por medio del bus de campo.

Pin 8, 
bit 1

Pin 7, 
bit 0 Parámetro Designación

0 0 Juego de 
parámetros 1 F1.05 Ajuste digital 

nominal de presión 0

0 1 Juego de 
parámetros 2 F1.06 Ajuste digital 

nominal de presión 1

1 0 Juego de 
parámetros 3 F1.07 Ajuste digital 

nominal de presión 2

1 1 Juego de 
parámetros 4 F1.08 Ajuste digital 

nominal de presión 3

 Nota:
Si no está listo para el servicio → se ha producido una falla

 Nota:
En el nivel de configuración "Premium", los sensores están 
cableados con el mando integrado y se han evaluado en fábrica.
Las condiciones de los sensores están señalizadas por medio 
de una regleta LED integrada y se pueden leer a través de la 
interfaz de servicio USB.
Modificación de la presión de servicio: 
En la versión Basic se pueden ajustar hasta cuatro niveles de 
presión. Los ajustes están descritos correspondientemente en 
las instrucciones de servicio R.51055-B CytroPac.

-INTERFACE
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22X1: desconexión de torque segura (STO)

Pin Función
1 No utilizado (NC)
2 STO 1 +
3 STO 1 -
4 STO 2 +
5 STO 2 -
6 No utilizado (NC)
7 No utilizado (NC)
8 No utilizado (NC)

(Enchufe)
M12x1; 8 polos, 
codificación A

-STO

+

-24VDCSTO1 STO2

2 4 5 73 8-22X1 1 6

+EXT

21X1/21X2: interfaz Multi-Ethernet

Conector hembra del dispositivo IP67, 
empujar/tirar

21X1/21X2: versión alternativa "E"  
(Premium-M12)

2
5

1

4 3

Pin Función
1 TxD +
2 RxD +
3 TxD +
4 RxD +
5 No utilizado

M12x1; 4 polos, codificación D  
(casquillo)
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Sensor de suciedad del filtro 75 %
Pin Función
1 Alimentación de tensión de 24 VCC
2 Advertencia previa 75 % a 1,6 bar

M12x1; 4 polos, codificación A 
(Enchufe)

Sensor de suciedad del filtro 100 %
Pin Función
1 Alimentación de tensión de 24 VCC
3 Advertencia temprana 100 % 

a 2,2 bar

M12x1; 4 polos, codificación A 
(Enchufe)

Sensor de nivel de llenado/temperatura
Pin Función
1 Alimentación de tensión de 24 VCC
2 Nivel de advertencia previa
3 Nivel y temperatura de desconexión
4 Temperatura de advertencia temprana

M12x1; 4 polos, codificación A 
(Enchufe)

 Aviso:
Utilizar únicamente enchufes y/o líneas adecuados con grado IP67. 
Disponibles opcionalmente, véase el capítulo "Accesorios" de la 
página 21

Sensor de nivel de llenado, temperatura y suciedad del filtro

P P

1 3 4 3 42 1 3 21

Sensor de suciedad 
del filtro 75 %

Sensor de suciedad 
del filtro 100 %

Rosca M12x1
-16B1

Rosca M12x1
-16B2

Rosca M12x1
-16B3

Sensor de nivel de 
llenado/temperatura

A2

T1 
60 °C

B4

T2 
>65 °C

2,2 bar 1,6 bar

 Aviso:
En la configuración "Basic", el cliente debe cablear y evaluar los 
sensores.

 Aviso:
Representación del esquema de conexiones en el estado "Listo para 
el servicio", sin advertencias de nivel de llenado o temperatura.
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Accesorios (pedido por separado)

12X1 Alimentación de tensión

El
ec

tr
ic

id
ad

R901460889 MATING CONNECTOR 0DEG *OPT.CYTROPA& Enchufe de potencia recto sin cable  
(incluido desbloqueo manual) obligatorio para la operación

R901477770 MATING CONNECTOR 99.401.3537.7 Enchufe de potencia recto con cable, extremo abierto, 
longitud: 2 m

R901533758 MATING CONNECTOR 99.402.3537.7 UL Enchufe de potencia recto con cable, extremo abierto, 
longitud: 5 m

R901477936 MATING CONNECTOR 10M CABLE OPEN END 9& Enchufe de potencia recto con cable, extremo abierto, 
longitud: 10 m

R901460842 MANUAL OPERATION RST20/25 SW Desbloqueo manual del enchufe de potencia  
(para desconexión sin herramientas)

14X1 Interfaz de servicio USB

R901544088 USB CABLE USB 2.0 A/MINI-B 5 M&
Cable USB con núcleo de ferrita, A/mini - B; longitud: 5 m 
Los cables USB de teléfono móvil o de carga no son 
adecuados, ya que son propensos a fallar.

15X1/22X1 Autorizar interfaz de cliente/STO

R913002121 MATING CONNECTOR	 8P 7000-17-2910500
Casquillo recto, apantallado, 8 polos, M12, con extremo de 
línea PUR libre; longitud: 5 m (8x0,25 mm2/d=7,0 mm); 
24 VCA/CC, máx. 1,5 A, IP67

R901467712 MATING CONNECTOR	 7000-17041-3771000

Casquillo recto con manguito de soporte de cable, 8 polos, 
M12, con extremo de línea PUR libre; longitud: 10 m 
(8x0,34 mm2/d=6,2 mm); 30 VCA/CC, máx. 2 A, IP65 e IP67 
en condiciones estirado y atornillado

R901525292 CONTACT JUMPER	 CYTROPAC-STO-DEACTIVE& Puente de contacto de la conexión 22X1 para desactivar la 
funcionalidad STO

21X1/21X2 Interfaz Multi-Ethernet1)

R901469479 CONNECTOR	 IE-PS-V04P-RJ45-FH Enchufe sin cable
R901471844 NETWORK CABLE	 RJ45/IP67-RJ45 5M Longitud: 5 m, certificado: CAT 6A/RoHS
R901471845 NETWORK CABLE	 RJ45/IP67-RJ45 10M Longitud: 10 m, certificado: CAT 6A/RoHS
R901492613 NETWORK CABLE	 RJ45/IP67-RJ45 20M Longitud: 20 m, certificado: CAT 6A/RoHS

R901559448 NETWORK CABLE	 M12-D-IP67/RJ45 5M CAT5, 4 polos, PUR, apantallado, enchufe recto M12/IP67, 
codificación: D, sobre enchufe recto RJ45/IP20; longitud: 5 m

R901559450 NETWORK CABLE	 M12-D-IP67/RJ45 10M CAT5, 4 polos, PUR, apantallado, enchufe recto M12/IP67, 
codificación: D, sobre enchufe recto RJ45/IP20; longitud: 10 m

R901559451 NETWORK CABLE	 M12-D-IP67/RJ45 20M CAT5, 4 polos, PUR, apantallado, enchufe recto M12/IP67, 
codificación: D, sobre enchufe recto RJ45/IP20; longitud: 20 m

General

R901451741 CABLE SET	 K160601NNZ
Kit de cables opcional para la versión Basic para conectar los 
sensores de suciedad del filtro (advertencia temprana, 
desconexión) y nivel y temperatura con una línea de alimentación

1)	 Recomendamos utilizar el cable Multi-Ethernet proporcionado por Bosch Rexroth teniendo en cuenta el grado IP67.
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Enchufe de potencia (12X1)

Accesorios (pedido por separado)

M
ec

án
ic

a

Elemento filtrante (filtro de retorno)
R928035258 35.0035CP H10XL-R00-0-M

Elemento filtrante (filtro de aire)  
R901470062 AIR FILTER	 TMDF/1/BRC Estándar
R901471242 AIR FILTER	 TMDF/1/BR Filtro de aire sin rejilla de llenado

Unidad limitadora de presión
R901519129 PRESSURE LIMITATION UNIT	 200BAR/2900PSI - CYT& Presión de ajuste de hasta 200 bar
R901519130 PRESSURE LIMITATION UNIT	 315BAR/4568PSI - CYT& Presión de ajuste de hasta 315 bar

Número de 
material

Denominación

R901460889 MATING CONNECTOR	 0DEG	 *OPT.CYTROPAC

M
ec

án
ic

a

Kit de montaje
R901460890 MOUNTING KIT	 BASE285 *OPT CYTROPAC Kit de ensamblaje del pie de sujeción

Dispositivo de llenado
R901460916 FUEL UNIT	 MD-012-2*OPT.CYTROPAC Kit de ensamblaje del dispositivo de llenado
R900988089 COUPLING SOCKET	 MD-012-0-WR521-19-1 Contrapieza de acoplamiento rápido

Accesorios de conexión

R901460961 CONNECTION ACCESSORIES HYDR.CON*OPT.
CYTROPAC Kit de ensamblaje de racores de aceite y agua

Bandeja para aceite
R920062334 OIL PAN CYTROPAC - 600X 500X 105-ES Bandeja para aceite opcional (acero inoxidable según WHG)



CytroPac | Central hidráulica � 23/28

RS 51055, edición: 2022-07, Bosch Rexroth AG 

Ø285

Ø162

4x Ø9

Pie de sujeción
Número de material Denominación
R901460890 MOUNTING KIT BASE285 *OPT.CYTROPAC Kit de ensamblaje del pie de sujeción

Pie de sujeción con 
4 tornillos de hexágono 
interior M8 x 20 mm 
(no incluidos en el 
volumen de suministro)

Montaje del tanque en la placa central 
con 1 tornillo de hexágono interior 
M6 x 430 mm (no incluido en el 
volumen de suministro)
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Bandeja para aceite
Número de material Denominación
R920062334 OIL PAN CYTROPAC - 600X 500X 105-ES Bandeja para aceite opcional
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Número de material Denominación
R901519129 PRESSURE LIMITATION UNIT 200BAR/2900PSI - CYT&
R901519130 PRESSURE LIMITATION UNIT 315BAR/4568PSI - CYT&
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Limitación de presión (opcional)

Contenido del kit de ensamblaje:
	▶ Válvula limitadora de presión DBDS (R. 25402)
	▶ Conexión Minimess
	▶ Manguera
	▶ Racores

Datos técnicos 

Hidráulica
Tamaño NG 6
Presión de ajuste bar Hasta 200 (R901519129)

bar Hasta 315 (R901519130)
Conexión P 16S
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Información de proyecto

	▶ Antes de realizar la puesta en marcha debe 
asegurarse que el cliente ha instalado una válvula 
limitadora de presión (ajustar la presión un 10 % por 
encima de la presión nominal, pero como máximo 
260 bar) en la línea de presión.

	▶ El cliente debe garantizar una alimentación y una 
tensión de 24 V, tal como se describe en la 
página 17.

	▶ Para el enfriamiento del motor y del convertidor de 
frecuencia, la central debe estar conectada 
obligatoriamente al agua de enfriamiento.

Más información

	▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral Hoja de datos 90220
	▶ Fluidos hidráulicos compatibles con el medio ambiente Hoja de datos 90221
	▶ Selección de filtros www.boschrexroth.com/filter
	▶ Información de repuestos disponibles www.boschrexroth.com/spc
	▶ Instrucciones de servicio de EFC R911369847
	▶ Guía rápida de FcP 5020 R911378635

	▶ La conexión de la central a la máquina debe 
establecerse mediante mangueras hidráulicas 
(no se admiten tuberías rígidas). 

	▶ El cliente debe asegurar que la temperatura de la 
alimentación de agua de enfriamiento no caiga por 
debajo del punto de rocío del aire ambiente de la 
central.

	▶ No se debe superar la presión de servicio máxima de 
240 bar.

http://
http://


Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG están reservados, también los de 
disposición, explotación, reproducción, edición, distribución, así como el caso de 
solicitudes de derechos protegidos.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. Debido al constante 
desarrollo de nuestros productos no puede derivarse ninguna declaración sobre 
una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo de nuestras 
especificaciones. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias 
evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos 
están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

CytroPac | Central hidráulica � 27/28

RS 51055, edición: 2022-07, Bosch Rexroth AG 



Bosch Rexroth AG, RS 51055, edición: 2022-07

28/28 Central hidráulica | CytroPac

Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG están reservados, también los de 
disposición, explotación, reproducción, edición, distribución, así como el caso de 
solicitudes de derechos protegidos.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. Debido al constante 
desarrollo de nuestros productos no puede derivarse ninguna declaración sobre 
una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo de nuestras 
especificaciones. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias 
evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos 
están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.


	Características
	Dato para el pedido
	Tabla de selección
	Datos técnicos
	Curvas características
	Dimensiones
	Esquema de conexiones hidráulicas
	Selección de sensor e interfaz
	Versión CytroPac UL (con certificación cULus)
	Conexiones eléctricas
	Accesorios (pedido por separado)
	Información de proyecto
	Más información



